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iJBシリーズ効率特性
入力電圧：12V　出力電圧：1.0V　周囲温度：25℃
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フルデジタル制御により、高精度電圧設定が可能で、かつ、高速な負荷応答を実現します。

負荷急変特性の比較データ
当社アナログ制御POL iJC12100A006V

Ta=25℃

Vo=1V

Io=5A<=>25A

S/R=1A/us

Co=1,000uF

条件

Ch1(青)：
Ch2(赤)：
Time：
S/R：
MAX：
MIN：
Pk-Pk：

500mV/div
20A/div
500us
1A/us
390mV
-400mV
790mV

Ta=25℃

Vo=1V

Io=5A<=>25A

S/R=1A/us

Co=1,000uF

条件

Ch1(青)：
Ch2(赤)：
Time：
S/R：
MAX：
MIN：
Pk-Pk：

500mV/div
20A/div
500us
1A/us
60mV
-70mV
130mV

製品仕様

※本製品は、降圧コンバータです。

モデル名 TEP200-280
入力電圧範囲 300 ～ 1000VDC
効率 88%
出力電圧 280VDC 
出力電力 200W（出力ディレーティングあり）
動作周囲温度 -20 ～ +60℃
機能 過電圧保護、過電流保護、過熱保護
並列運転 可能
冷却方式 自然空冷
耐電圧 入力-出力： 3.0kVAC
サイズ（W×H×D） 210 × 297 × 45 mm
形状 基板型


