
特 長

製品ラインアップ

●”オールインワン”設計で外付け部品不要
・入力端子と出力端子をそれぞれ個別に繋ぐだけですぐに使用可能

● 小型 ＆ 省スペース
・業界最小クラス
・側面取り付け可能

● 選べる接続端子オプション
・ブロック端子台（標準） 

ネジ脱落防止・ネジジャンプアップ式
・コネクタ（/B） 

誤挿入防止
● 高い安全性
・カバー付き
・LEDで通電状況をお知らせ
・感電保護機能付きブロック端子台

● 各種機能を標準装備
・リモートON/OFFコントロール
・ボリュームの調整で出力電圧可変（単出力のみ）

●広い動作温度範囲
・周囲温度 -20℃～ +70℃ （ディレーティングあり）

●DINレール取付オプション（/DIN, /BDIN）
・制御盤や配電盤内のスペースを効率的に使用可能
・簡単な取り付けと取り外し

●安全規格：IEC/UL/CSA/EN62368-1 各認証

/B:コネクタ 

CCGS series
“オールインワン”設計のユニット型DC-DCコンバータ

用 途

CCGS 15 – 24 – 05  S
オプション
無し      ：  標準 
/B         ： コネクタ 
/DIN    ： DINレール取付
/BDIN ： コネクタ＋DINレール取付

出力数
　S          ： 単出力 
　D           ： 二出力

定格出力電圧 
定格入力電圧 
定格出力電力 
シリーズ名 

製品仕様書・外観図・取扱説明書・各種データ

各種詳細資料はこちらから

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。

型名呼称方法 

CCGS_FL_2511J

FAコンピュータ 半導体計測

OTHERS

その他通信 医療 バッテリ鉄道

/DIN:DINレール取付標準 

出力電力 入力電圧
出力電圧

3.3VDC
単出力

5VDC
単出力

12VDC
単出力

15VDC
単出力

± 12VDC
二出力

± 15VDC
二出力

15W
9～ 36VDC CCGS15-24-03S CCGS15-24-05S CCGS15-24-12S CCGS15-24-15S CCGS15-24-12D CCGS15-24-15D

18～ 76VDC CCGS15-48-03S CCGS15-48-05S CCGS15-48-12S CCGS15-48-15S CCGS15-48-12D CCGS15-48-15D

30W
9～ 36VDC CCGS30-24-03S CCGS30-24-05S CCGS30-24-12S CCGS30-24-15S CCGS30-24-12D CCGS30-24-15D

18～ 76VDC CCGS30-48-03S CCGS30-48-05S CCGS30-48-12S CCGS30-48-15S CCGS30-48-12D CCGS30-48-15D

オプション ブロック端子台 コネクタ DINレール取付​

標準モデル ○ ー ー

/B ー ○ ー

/DIN ○ ー ○

/BDIN ー ○ ○

Web260304

https://product.tdk.com/ja/search/power/switching-power/dc-dc-converter/tec_data/ps_ccgs


CCGS
series

 “オールインワン”設計 
ユニット型DC-DCコンバータ



小型＆
　省スペース
業界最小クラスを実現
側面取付も可能
→実装面積は標準取付の場合、ほぼ名刺サイズ

側面取付の場合は、標準取付の半分以下

特　長

CCGS
“オールインワン”設計　ユニット型DC-DCコンバータ

series

　

“オールインワン”設計で 
外付け部品不要 
入力端子と出力端子をそれぞれ個別に 
繋ぐだけですぐに使用可能 

選べる接続端子 
➀ブロック端子台(標準品)
ネジ脱落防止・ネジジャンプアップ式
ネジを緩めても端子台上部で保持されるため、
配線中に落としたり紛失する心配がありません。
また、保持されることにより端子の配線作業を
容易におこなうことができ、工数削減に貢献します。 

➁コネクタ(/Bオプション)
誤挿入防止
入出力端子のピン数を変えていることで、 
誤挿入を防止できる設計となっており、
安全かつ確実な接続を実現します。 

CCGS_FL_����J

ポイント 
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ポイント 

�

ポイント 
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実物大 
��W/��W

共通サイズ 

保持する
（全てのネジに適用）

クイックマニュアル

https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/dc-dc-converter/quick_manual/quickmanual_ccgs_j.pdf


高い安全性  
カバー付きは標準仕様となっており、安全性に
配慮しています。 
ブロック端子台は感電保護の観点より指が
ネジに触れないよう、形状の工夫が施されて
います。 また、LEDの発光・消灯により動作状態や
異常の有無を一目で確認できるため、視認性が
高く、誤操作や見落としを防止することができます。 

DINレール取付オプション   
制御盤や配電盤への設置が容易で、取り付け
作業効率の向上に貢献します。迅速な取り付け・
取り外しが可能で、メンテナンス性にも優れて
います。また、スペースの有効活用ができる
コンパクト設計で、盤内レイアウトはもちろん、
その他用途でも配置の自由度が高まります。 

広い動作周囲温度    
-20℃～＋70℃（ディレーティングあり） 
高温・低温環境下での使用と信頼性向上に
貢献します。 

安全規格認証 
IEC/UL/CSA/EN�����-� 各認証 

EMI Class A 
伝導・放射ノイズ低減設計により、Class Aに
準拠します。Class B相当に抑えられた機種も
あり、周辺機器へのノイズの影響を抑えること
に貢献できます。 
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ポイント 
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ポイント 
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各種機能を標準装備     
➀リモートON/OFFコントロール 
➁ボリュームの調整で出力電圧可変 
　　　　　　　　　　(単出力のみ) 
➂LED表示 

ポイント 
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ポイント 
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※上記データは弊社での計測結果となり、計測環境により変わります 

CCGS��-��-xxD 標準品(カバー付) 

CCGS��-��-��D 
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雑音電界強度 

Class BClass A

雑音端子電圧 
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低リップルノイズ 
低リップル・低ノイズ設計により、安定した出力
を維持し、システムの総合的なパフォーマンス
向上に貢献します。 

ポイント 

�

�mV/Div ��mV/Div 

CCGS��-��-��S CCGS��-��-��S 

感電保護機能付きブロック端子台

LED表示
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仕様等、技術的なお問い合わせ 受付時間 平日9:00～12:00、13:10～17:00（弊社指定の休日を除く）

■お問い合わせ・ご用命は当社までどうぞ

TDKラムダ株式会社
〒103-6128 東京都中央区日本橋二丁目5番1号
日本橋髙島屋三井ビルディング

※�. このカタログの内容は改良のために予告なく仕様・デザインを変更することがあります
のでご了承ください。製品のご使用前には、各製品のカタログ・取扱説明書を必ずお読
みください。正確には、納入仕様書をご請求いただき、内容をご確認ください。

※2. 掲載されている社名、製品名、サービスマーク等は、日本およびその他の国における
TDK 株式会社、TDK ラムダ株式会社またはその子会社の商標または登録商標です。
なお、本文中では、一部を除き、®と TM は明記しておりません。

※�. TDK コーポレートマークは TDK 株式会社の商標または登録商標です。

https://www.jp.lambda.tdk.com/ja/

型名呼称方法

ー 
定格入力電圧 

24 CCGS 
シリーズ名 

15
定格出力電力 

S 
出力数 

ー 05 
定格出力電圧 オプション 

S：単出力 
D：二出力 

無し    ：標準 
/B        ：コネクタ 
/DIN   ：DINレール取付 
/BDIN：コネクタ 

＋DINレール取付 仕　様 

ラインアップ

オプション

テクニカルデータ

モデル CCGS15 CCGS30

入力電圧範囲 9 - 36VDC / 18 – 76VDC

定格出力電圧 3.3, ５, 12, 15, ± 12, ± 15VDC*

定格出力電力
15W​

※ 3.3VDC：13.2W
30W​

※ 3.3VDC：23.1W

機能 リモート ON/OFF コントロール , ボリューム可変 ( 単出力のみ ), LED 表示

動作周囲温度 -20℃ ～ +70℃　( ディレーティングあり )

サイズ（W × H × D）
52.0 x 23.5 x 93.0 mm ( 標準 , /B オプション )

52.0 x 31.9 x 93.0 mm (/DIN, /BDIN オプション )​

出力電力 入力電圧
出力電圧​

3.3VDC 単出力 5VDC 単出力​ 12VDC 単出力 15VDC 単出力 ± 12VDC 二出力 ± 15VDC 二出力

15W
9～ 36VDC​ CCGS15-24-03S CCGS15-24-05S CCGS15-24-12S CCGS15-24-15S CCGS15-24-12D CCGS15-24-15D

18 ～ 76VDC​ CCGS15-48-03S CCGS15-48-05S CCGS15-48-12S CCGS15-48-15S CCGS15-48-12D CCGS15-48-15D

30W
9 ～ 36VDC​ CCGS30-24-03S CCGS30-24-05S CCGS30-24-12S CCGS30-24-15S CCGS30-24-12D CCGS30-24-15D

18 ～ 76VDC CCGS30-48-03S CCGS30-48-05S CCGS30-48-12S​ CCGS30-48-15S CCGS30-48-12D CCGS30-48-15D

ブロック端子台 コネクタ DIN レール取付

標準モデル ○ ー ー

/B ー ○ ー

/DIN ○ ー ○

/BDIN ー ○ ○

*CCGSxx-xx-xxD は、COM 端子を未接続で負荷に +Vout 端子、-Vout 端子を接続することで、24VDC または 30VDC 単出力電源として使用可能です。​

https://product.tdk.com/ja/search/power/switching-power/dc-dc-converter/tec_data/ps_ccgs
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